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Typ Farbe Markierer pro Karte VPE Anwendung Best.-Nr.
CC 15/27 MC NE WS • 16 80 Halter CC-H 15/27; Schiene 1876770000
CC 15/27 MC NE SI • 16 80 Halter CC-H 15/27; Schiene 1876760000
CC 15/27 MC NE GR • 16 80 Halter CC-H 15/27; Schiene 1079550000
CC 15/27 MC NE GE • 16 80 Halter CC-H 15/27; Schiene 1131940000
CC 15/27 K MC NE WS • 16 80 Selbstklebend 1876640000
CC 15/27 K MC NE SI • 16 80 Selbstklebend 1876780000
CC 15/27 K MC NE GR • 16 80 Selbstklebend 1079560000
CC 15/27 K MC NE GE • 16 80 Selbstklebend 1131910000
CC 15/45 MC NE WS • 8 40 Schiene CC-Rail 1111210000
CC 15/45 MC NE GE • 8 40 Schiene CC-Rail 1111230000
CC 15/45 MC NE GR • 8 40 Schiene CC-Rail 1111240000
CC 15/45 K MC NE WS • 8 40 Selbstklebende 1111250000
CC 15/45 K MC NE GE • 8 40 Selbstklebend 1111260000
CC 15/45 K MC NE GR • 8 40 Selbstklebend 1111270000
CC 15/49 MC NE WS • 8 40 Halter CC-H 15/49; Schiene 1877260000
CC 15/49 MC NE SI • 8 40 Halter CC-H 15/49; Schiene 1877240000
CC 15/49 MC NE GR • 8 40 Halter CC-H 15/49; Schiene 1079570000
CC 15/49 MC NE GE • 8 40 Halter CC-H 15/49; Schiene 1076970000
CC 15/49 K MC NE WS • 8 40 Selbstklebend 1877220000
CC 15/49 K MC NE SI • 8 40 Selbstklebend 1877270000
CC 15/49 K MC NE GR • 8 40 Selbstklebend 1079580000
CC 15/49 K MC NE GE • 8 40 Selbstklebend 1131970000
CC 15/49 K MC NE OR • 8 40 Selbstklebend 1490760000
CC 15/60 MC NE WS • 8 40 Halter CC-H 15/60; Schiene 1877350000
CC 15/60 MC NE SI • 8 40 Halter CC-H 15/60; Schiene 1877340000
CC 15/60 MC NE GR • 8 40 Halter CC-H 15/60; Schiene 1072640000
CC 15/60 MC NE GE • 8 40 Halter CC-H 15/60; Schiene 1131960000
CC 15/60 K MC NE WS • 8 40 Selbstklebend 1877310000
CC 15/60 K MC NE SI • 8 40 Selbstklebend 1877360000
CC 15/60 K MC NE GR • 8 40 Selbstklebend 1072650000
CC 15/60 K MC NE GE • 8 40 Selbstklebend 1131890000
CC 15/60 O4MM MC NE WS • 8 40 Mit Bohrung (4x) 1057580000
CC 15/60 O4MM MC NE SI • 8 40 Mit Bohrung (4x) 1059990000
CC 15/60 O4MM MC NE GE • 8 40 Mit Bohrung (4x) 1131880000
CC 30/60 MC NE WS • 6 30 Halter CC-H 30/60  1934420000
CC 30/60 MC NE SI • 6 30 Halter CC-H 30/60 1934400000
CC 30/60 MC NE GR • 6 30 Halter CC-H 30/60 1072670000
CC 30/60 MC NE GE • 6 30 Halter CC-H 30/60 1009320000
CC 30/60 MC NE GN • 6 30 Halter CC-H 30/60 1488370000
CC 30/60 K MC NE WS • 6 30 Selbstklebend 1934390000
CC 30/60 K MC NE SI • 6 30 Selbstklebend 1934330000
CC 30/60 K MC NE GE • 6 30 Selbstklebend 1078320000
CC 30/60 K MC NE GR • 6 30 Selbstklebend 1072680000
CC 30/60 K MC NE RT • 6 30 Selbstklebend 1085430000
CC 30/60 K MC NE OR • 6 30 Selbstklebend 1490740000
CC 30/60 O4MM MC NE WS • 6 30 Mit Bohrung (4x) 1083150000
CC 30/60 O4MM MC NE GR • 6 30 Mit Bohrung (4x) 1083170000
CC 30/60 O4MM MC NE GE • 6 30 Mit Bohrung (4x) 1083160000
CC 85/27 MC NE GE • 4 20 Halter CC-H 85/27 1520940000
CC 85/27 MC NE GR • 4 20 Halter CC-H 85/27 1520970000
CC 85/27 MC NE WS • 4 20 Halter CC-H 85/27 1520930000
CC 85/27 K MC NE GE • 4 20 Selbstklebend 1526120000
CC 85/27 K MC NE GR • 4 20 Selbstklebend 1526130000
CC 85/27 K MC NE WS • 4 20 Selbstklebend 1526100000
CC 85/54 MC NE WS • 2 10 Halter CC-H 85/54 1138400000
CC 85/54 MC NE GR • 2 10 Halter CC-H 85/54 1138420000
CC 85/54 MC NE GE • 2 10 Halter CC-H 85/54 1138410000
CC 85/54 K MC NE WS • 2 10 Selbstklebend 1138430000
CC 85/54 K MC NE GR • 2 10 Selbstklebend 1138450000
CC 85/54 K MC NE GE • 2 10 Selbstklebend 1138440000
CC 85/54 O4MM MC NE WS • 2 10 Mit Bohrung (4x) 1248480000
CC 85/54 O4MM MC NE GE • 2 10 Mit Bohrung (4x) 1248490000
CC 85/54 O4MM MC NE GR • 2 10 Mit Bohrung (4x) 1248510000
CC DIA 30/4.2 MC NE WS • 12 60 ø 30 mm; 4,2 mm Bohrung 1248520000
CC DIA 30/4.2 MC NE GE • 12 60 ø 30 mm; 4,2 mm Bohrung 1248530000
CC DIA 30/4.2 MC NE GR • 12 60 ø 30 mm; 4,2 mm Bohrung 1248540000
CC DIA 30/3.5 MC NE WS • 12 60 ø 30 mm; 3,5 mm Bohrung 1266120000
CC DIA 30/3.5 MC NE GR • 12 60 ø 30 mm; 3,5 mm Bohrung 1266140000
CC DIA 30/3.5 MC NE GE • 12 60 ø 30 mm; 3,5 mm Bohrung 1266130000
CC DIA 30/3.5 MC NE RT • 12 60 ø 30 mm; 3,5 mm Bohrung 1434110000
CC DIA 30 K MC NE WS • 12 60 ø 30 mm; Selbstklebend 2047380000 NEU!
CC DIA 30 K MC NE GE • 12 60 ø 30 mm; Selbstklebend 2047390000 NEU!
CC DIA 30 K MC NE GR • 12 60 ø 30 mm; Selbstklebend 2047400000 NEU!

Der fortschrittliche Tintenstrahldrucker
Unser PrintJet ADVANCED für höchste Ansprüche

Flexible Bedruckung von Kunststoff- und Metallmarkierungen

Der PrintJet ADVANCED ist ein Tintenstrahldrucker, der Kunststoffmarkierer im MultiCard-Format sowie Metallmarkierer 
der MetalliCard-Familie bedruckt. Dank seiner hohen Magazinkapazität ist er ideal für die Bedruckung großer Mengen im 
Dauerbetrieb geeignet. Der präzise Farbdruck und die thermische Fixierung gewährleisten die optimalen Druckergebnisse 
für die dauerhafte Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Mit diesen Eigenschaften sorgt der PrintJet ADVANCVED für Effizienz 
im Betriebsablauf – betrieben mit der Software M-Print® PRO oder als Stand-alone Lösung mit vorinstallierten Druckvorlagen.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

• Präziser Farbdruck
• Serienmäßige Bedruckung von Metallmarkierern
• Hoher Automatisierungsgrad dank Magazinkapazität für 30 MultiCards
• Langlebige und robuste Markierer dank thermischer Fixierung
• Benutzerfreundlichkeit dank des intuitiven Touchdisplays
• Einsetzbar als Stand-alone Lösung

Technische Daten PrintJet ADVANCED
Beschreibung

Verwendungszweck Bedrucken von Weidmüller MultiCards und MetalliCards
Technologie Tintenstrahlverfahren mit integrierter thermischen Fixiereinheit
Druckqualität 600 dpi, 1.200 dpi
Beschriftungssoftware M-Print® PRO
Systemvoraussetzungen Microsoft Windows® 7, Windows VISTA oder Windows XP
Zuführung Automatisches Magazin für max. 30 MultiCards

Einzelzuführung für MetalliCards und MultiCards
Schnittstellen USB 1.1/ 2.0 und Netzwerk 10 Base-T/ 100 Base-TX
Spannungsversorgung AC 220-240 V / 4 A , 50/60 Hz oder AC 100 – 120 V / 8 A, 50/60 Hz
Sicherungen Rechte Sicherung:       10 ATH 240/120 V

Linke Sicherung:         2,5 ATH 240/120 V
Einsatzort Bürobedingungen
Umgebungstemperatur 10°C – 35°C

50°F – 95°F
Abmessungen Länge inkl. Ausgabeschiene:                                            ca. 1.138 mm  (44,80")

Länge ohne Ausgabeschiene:                                           ca.    945 mm  (37,20")
Breite:                                                                               554 mm  (21,81")
Höhe mit heruntergekplapptem Touchpanel:                     328 mm  (12,91")
Höhe mit hochgeklapptem Touchpanel:                              422 mm  (16,61")

Gewicht 57,8 kg (127,43 Ib) mit Verpackung
37,2 kg (82,01 Ib) ohne Verpackung

Tintensystem Farbsystem – schwarz, cyan, magenta, gelb
Lieferumfang • PrintJet ADVANCED                                                     • Netzkabel                                                                   

• eine Ausgabeschiene                                                   • USB-Kabel
• DVD mit der  M-Print® PRO Software                           • eine MultiCard DEK 5/5                                               
• Kurzanleitung                                                               • Bedienungsanleitung

Die Tintenpatronen und die Tintenauffangwanne sind im Drucker installiert.

Bestelldaten
Typ VPE Best.-Nr.
PrintJet ADVANCED 230 V 1 1324380000
PrintJet ADVANCED 115 V 1 1338700000
PJ ADV TNTK INK K
Tintenpatrone schwarz

�� 1 1338690000

PJ ADV TNTK INK C
Tintenpatrone cyan

�� 1 1338680000

PJ ADV TNTK INK M
Tintenpatrone magenta

�� 1 1338670000

PJ ADV TNTK INK Y
Tintenpatrone gelb

�� 1 1338650000

PJ ADV TNTK INK SET
Farbset

�������������� 1 1338720000

TNAW PC ADV
Tintenauffangwanne

1 1338710000



Made in Germany

Let’s connect.

Wir können nicht ausschließen, dass in unseren Druckschriften oder in Software, 
die zu Bestellzwecken dem Kunden übergeben wird, Fehler enthalten sind. Wir 
sind bemüht, solche Fehler, sobald sie uns bekannt werden, zu korrigieren. Für 
alle Bestellungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, die Sie auf der 
Internetseite unseres Gruppenunternehmens, bei dem Sie Ihre Bestellung aufgeben, 
einsehen können und die wir Ihnen auf Wunsch auch gerne zusenden.

Weidmüller – Ihr Partner der Industrial Connectivity

Als erfahrene Experten unterstützen wir unsere Kunden und Partner auf der ganzen 
Welt mit Produkten, Lösungen und Services im industriellen Umfeld von Energie, 
Signalen und Daten. Wir sind in ihren Branchen und Märkten zu Hause und kennen 
die technologischen Herausforderungen von morgen. So entwickeln wir immer 
wieder innovative, nachhaltige und wertschöpfende Lösungen für ihre individuellen 
Anforderungen. Gemeinsam setzen wir Maßstäbe in der Industrial Connectivity.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
32758 Detmold, Germany
T +49 5231 14-0
F +49 5231 14-292083
www.weidmueller.de

Persönlichen Support 
finden Sie im Internet unter:
www.weidmueller.de/kontakt Bestellnummer: 2659240000/01/2019/TCMM


